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Modulo 10-Link CompactLine
10-Link Module 6x2 DO M12 IP67
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Area de aplicacéo

Aplicacdo Médulo E / S para aplicagGes de campo

Dados elétricos

Tensédo de operacéo V] 18...30 DC; (US)
Consumo de corrente [mA] 50; (US)

Classe de protecéo 1l

Alimentagédo de tensao \Y| .
adicional 18...30 DC; (UA)
Consumo de corrente [mA]

maximo por meio de 3600; (UA)

abastecimento adicional

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 12

Quantidade de saidas digitais 12; (6x2)
Saida PNP

Carga de corrente max. por  [mA]

saida 1800

Capacidade de corrente total [A]

de todas as saidas 3,6; (Capacidade de carga da corrente por cada lado de saida: 1800 mA)
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Separado eletricamente sim

Interface de comunicagéo 10-Link
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
IO-Link Device 893

10-Link Device

Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link
SDCI-Padréo

Perfil

Modo SIO

Tempo min. do ciclo do

Smart Sensor - SSP 0
Function
Function
Function

[ms]

COM2 (38,4 kBaud)
1.1
IEC 61131-9

Generic Profiled Sensor
Device identification
Process data variable
Device diagnosis

néao

5,6

processo

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60
ammazenamento o 25..70
Umidade relativa do ar max. [%0] 90
Altura méx. acima do nivel do  [m] 2000
mar
Protegéo IP 65; IP 67
Grau de prote¢cdo (NEMA 6P
250)
Grau de sujidade 2
Fluidos quimicos ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA

NEMA 250 5.13.1 AA
EMC EN 61000-6-2

EN 61000-6-4

IEC 61131-9

DIN EN 60068-2-27
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6

Resisténcia a choques
Resisténcia a vibragbes

MTTF [anos] 63
Peso a] 303
Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem da parede traseira

Dimensbes [mm] 152 x 59,3 x 38
Materiais invélucro: PA; soquete: latdo niquelado
Material da vedacgéo FKM
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Displays | elementos de operacao

Display em operagdo LED, verde
erro LED, vermelho
Funcéo LED, amarelo

Acessorios

Acessorio opcional Capas de protecdo M12

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - Fontes de alimentacao

Conexdo: 1 x M12; codificagcdo: A; Contatos: 4

2 1
3 4
X31
1 +24V DC (UAL)
2 GND (UAR)
3 GND (UAL)
4 +24V DC (UAR)

Conexao elétrica - I0-Link

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

2 __ 1

3 4
X1
1 +24V DC (US)
2 nao conectado
3 GND (US)
4 10-Link

Conexao elétrica - Saidas

Conexdo: 6 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4; vedacédo: FKM

X1.0...X1.5

nao conectado
DO2

GND (UA)
DO1

nao conectado

a b wWwN
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