O7P200

Sensor retroreflexivo
O7P-DPKG/0,20M/AS

receptor na lente superior
transmissor na lente inferior

Ce &85 W

Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz vermelha

Invélucro Retangular

Area de aplicacéo

Caracteristica especial filtro de polarizagéo
Principio de funcionamento Sensor retroreflexivo
Aplicacdo Para aplicagdo em robética, tecnologia de montagem e de manuseio

Dados elétricos
Tensao de operacéo \Y| 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 20; ((24V))

Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 633

Funcéo elétrica PNP
Saida obscurecimento
Queda de tensdo max. da V] o5
saida de comutacdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutagdo DC
Frequéncia de comutagéo [Hz] 1000
DC
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Versdo da protecéo contra .

por impulso

curto-circuito
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O7P200

Sensor retroreflexivo
O7P-DPKG/0,20M/AS

Faixa de deteccao

Alpan?g sobre refletor [(m] 0,03...1; (Refletor prismatico @ 80 E20005; Refletor prismatico 50 x 50 mm E21299)
prismatico
Alcance/alcance de detecgédo .
L néo
ajustavel
Diametro max. da mancha de [mm] 55
luz

Dimens6es da mancha de luz
valem para

Filtro polarizador disponivel sim

a faixa maxima

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Protegéo IP 65

CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 1155

Peso gl 14,4
Invélucro Retangular
Dimensées [mm] 20,3x15x9
Materiais invélucro: PA
Material da lente protetor frontal:PMMA
Orientacéo da lente oOptica lateral
Méax. torque de aperto [Nm] 0,5

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Observacoes Tenséao operacional "supply class 2" conforme UL
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
cabo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm?

Conexdo: 1 x M8; codificacdo: A; Contatos: 3; Blogueio: conexdo com parafuso de encaixe
4
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O7P200

Sensor retroreflexivo
O7P-DPKG/0,20M/AS

Conexao
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