MK5171

Detector para cilindros de ranhuraem T
MKT3020BBPKG/A/0,5M/ZHIASR
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1 conexao rapida
2 superficie ativa
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Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
Dimensbes [mm] 25,3x5x6,5

Area de aplicacido
Principio de trabalho AMR-Zelle
Dados elétricos

Tensé&o de operagéo V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] <10

Classe de protecéo 1
Proteg&o contra inversédo de
polaridade

Tempo de atraso de [ms]
disponibilidade max.

sim

Funcéo elétrica PNP

Saida normalmente aberto

Queda de tensdo méax. da \Y] 25

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

méxima constante da saida 100

de comutacdo DC

Frequéncia de comutacéo [Hz]

DG 6000

Protecgdo contra curto- .
- sim

circuitos

Protec¢é&o contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Sensibilidade magnética [mT] 2
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Velocidade de passagem do [m/s]

pistéo > 10
Precisao / desvios
Histerese [mm] 1
Repetibilidade [mm] <0,2
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Protecao IP 65; IP 67
CertificacOes | testes
EMC EN 61000-4-2 ESD -CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/im
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio 0V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 2064
Certificado UL NUmero de aprovacdo UL C003
Peso (9] 16,8
Montagem embutido
Tipo de montagem excéntrico de fixacdo com cabeca combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5
Tipo do cilindro cilindro de ranhura T
Dimensdes [mm] 253x5x6,5
Materiais invélucro: PA; conexao rapida: ago inoxidavel

Displays /| elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Acessoérios
Material incluido borracha de meméaria: 1
clips para cabos: 1

Observacdes tensédo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector
cabo: 0,5 m, PUR

Conexdo: 1 x M8; codificacdo: A; Contatos: 3; Bloqueio: porca moleteada, rotatério
4
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Conexao
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