E20055

Sistema de reflexao difusa de fibra éptica
FT-00-A-A-M6

 — — —

Area de aplicacdo
Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa

Aplicagéo Alta resisténcia & temperatura; Verséo robusta para aplicacdo em ambiente industrial duro

Faixa de deteccao

Alcance da deteccdo com
amplificador de fibra 6ptica OKF; OOF; OUF
de tipo

OKF

Alcance da detecgdo da fibra [mm]
Optica

OOF

Alcance da deteccao da fibra [mm]
Optica

OUF

Alcance da deteccéo da fibra [mm]
Optica

40

200

40

Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...290

Dados mecanicos

Peso [a] 48,5
Versédo da sonda reto
Rosca da sonda M6
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E20055

Sistema de reflexao difusa de fibra éptica

FT-00-A-A-M6

Comprimento da sonda [mm] 35

Comprimento [mm] 600

Raio de curvatura minimo [mm] 20; (para instalagéo fixa)

Disposigéo de fibras (D)

Materiais Adaptador: ABS

Material da fibra 6ptica vidro

Material da sonda de fibra -

éptica aluminio

Material do revestimento da -

fibra éptica aluminio

Acessorios

Material incluido Porcas sextavadas: 2 x M6, aco inoxidavel

arruelas dentadas: 2

porca moleteada: 1 x M11

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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