LMT192

Sensor de nivel para detec¢ao de nivel limite com protecao contra transbordamento
(WHG)
LMCCE-A12E-QPKG-2/US
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2

saidas
Ajuste de fabrica fluidos & base de agua
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/2 cone de vedagao

Area de aplicacido

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Substancias Fluidos liquidos

Fluidos recomendados agua; fluidos & base de agua; 6leos; substancias a base de 6leo

Néo utilizavel para Consulte o manual de operagéo, capitulo "Utilizagdo adequada".

Comprimento da sonda [mm] 38

Pressao do reservatorio -1...40; (aplica¢Bes segundo WHG: -0,5...10 -0,1...4; (aplicacdes segundo WHG: -0,5...10
bar) bar bar) MPa

Oleo

Temperatura do fluido [°C] -25...100; (aplicagdes segundo WHG 0...100 °C)

Temp(Aarat.ura breve da [*Cl -25...150; (1 h; aplica¢des segundo WHG: 0...100 °C)

substancia

Agua

Temperatura do fluido [°C] -25...85; (aplicagbes segundo WHG: 0...85 °C)

Iﬁ?gg;iﬁ:ra breve da [*Cl -25...150; (1 h; aplicagdes segundo WHG: 0...100 °C)

Dados elétricos
Tensao de operacéo \Y| 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] <50

Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de
polaridade

Principio de medida capacitivo

sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 2
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Saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutagéo; 10-Link
Funcéo elétrica PNP
Quantidade de saidas digitais 2
Queda de tensdo méax. da \Y| 25
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutacdo DC
Protecgdo contra curto- .

L sim
circuitos
Versado da protegao contra .

) por impulso

curto-circuito
Protec¢é&o contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Ajuste de fabrica fluidos a base de agua

Tempos de reacao
Tempo de resposta [s] <055

Interface de comunicagéo 10-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Reviséo 10-Link 1.1
SDCI-Padréo IEC 61131-9
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Dados do processo 1
analégicos
Dados do processo binarios 2
Tempo min. do ciclo do [ms] 23
processo
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 449
Temperatura ambiente [°C] -20...85
Aviso sobre a temperatura do Temperatura do fluido 100...150 °C
ambiente -40...60 °C
amasenamento - 40..85
Protecao IP 68; IP 69K
Aprovacéo WHG; aprovacgéao geral de construgdo; Protecédo contra transbordo
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 tanques abertos
DIN EN 61000-6-3 tanques fechados
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
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MTTF [anos] 223

Certificado UL NuUmero de aprovacédo UL HO001

Dados mecéanicos

Peso (¢]] 249

Dimensoes [mm] @30/L=125

Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PEEK; PEI; FKM
?Iﬂua;g?ais em contato com o PEEK caracteristicas da superficie: Ra < 0,8 um/Rz =4 pm

Conex&o de processo conexdo da rosca G 1/2 cone de vedagédo

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento LED, amarelo
Estado de operacéo LED, verde

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4, dourado

2 __ 1
3 4
Conexao
1 5 BN L+
2 . WH
_/—-3— OUT-OP
4 _ BK
N — OUT1
\ 3 . BU
D— -
OUTL1: saida de comutacao
OUT-OP saida de comutacao dispositivo antitransbordo conforme a lei alema sobre recursos hidricos WHG
Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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