E33702

Adaptador de processo Tri-Clamp
ADAPT IFM-CLAMP 1SO2852 2"
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1 borda de vedacao

ADI-FREE CRN EC1935/2004 FCM CN FCM JP [EDA

Area de aplicacdo
Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa

MAWP nas aplicagbes [bar]

segundo CRN 16

CertificacOes | testes

Diretiva de equipamentos sob Uma possivel classificacdo de acordo com o DESP depende
presséo da aplicagdo e deve ser realizada pelo usuério / operador.
InstrucBes de seguranca A compatibilidade entre fluido e substancia do

produto deve ser verificada em todas as aplicagdes.

Dados mecanicos

Peso [a] 231
?{Iuailaczrlals em contato com o 1.4435 (ago inoxidavel / 316L) caracteristicas da superficie: Ra < 0,4 um/Rz =4 pm
Conexdao do sensor G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexao de processo Clamp DN50 (2") @ 64 mm DIN 32676 (ISO 2852)
Adequado para conexdes de DIN 32676 série A (DIN) clamp DN50
processo de acordo com as DIN 32676 série B (ISO) clamp DN42,4, DN48,3
normas DIN 32676 série C (ASME | clamp 2"
BPE)
ISO 2852 clamp DN40, DN51
Vedacgéo metal em metal

Classe de higiene de acordo

com a norma DIN 11866 H4

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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