E12582

Conector fémea AMP confeccionavel
SDOGV060--AFKCR

31,5
c E UK
CA

Area de aplicacéo
Aplicacéo Utilizacdo em aplicacBes moveis e dificeis
Dados elétricos
Tensao de operacéo \Y| 12..24 DC
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Terpperatura ambiente [°C] -40..100
(mével)
Protecao IP 67; (conector compativel encaixado)

Dados mecanicos

Peso [a] 14
Dimensoes [mm] 29,8x26,4x315
Materiais involucro dos soquete: PBT; Contatos: estanhado

Acessoérios

Material incluido tampéo: 6
Isolacdo individual de cada fio: 2 x 0,5 mmz?
Isolagdo individual de cada fio: 4 x 2,5 mm?2
Contato de crimpagem: 6

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

terminais: 2 x 0,5 mm?2
4 x 2,5 mmz

Conexao elétrica - soquete

Conexao
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Conexao: 1 x conector AMP, reto; Contatos: estanhado
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