AC3218

AS-Interface-Schaltschrankmodul
SmartL25 4 AO (C) C IP20
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1 Stecker mit Federkraftanschluss
2 Beschriftungsfeld
3 Befestigung auf Tragschiene
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Einsatzbereich
Ausfiihrung Klemmschienengeh&ause
Applikation Schaltschrankeinbau

Elektrische Daten

Betriebsspannung \Y| 26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus [mA] 157

AS-i

Verpolungsschutz ja
Zusatzliche V] 20..30 DC; (AUX)
Spannungsversorgung '
Zusétzliche obtional
Spannungsversorgung P

Max. Stromaufnahme aus [mA] 550: (AUX)

zusatzlicher Versorgung

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und

Ausgange Anzahl der analogen Ausgange: 4

Ausginge

Anzahl der analogen 4; (Anschluss von 2- oder 4-Draht-Aktuatoren)

Ausgange
Analogausgang Strom [mA] 0...20
Max. Blrde [Q] 600
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AC3218

AS-Interface-Schaltschrankmodul
SmartL25 4 AO (C) C IP20

Max. Spannungsabfall Gber V]

Burde bei Nennstrom 10
Auflésung Analogausgang 16 (1 bit=1 pA)
Uberlastfest ja
Aktuatorversorgung der AS-i | AUX
Ausgange

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] 0...70
Lagertemperatur [°C] -25...75
&?‘tﬁeiiﬁ?;gei relative [%] 90; (nicht kondensierend)
Max. Hohe tiber NN [m] 2000
Schutzart IP 20
Schutzart Klemmen IP 20
Verschmutzungsgrad 2

Zulassungen / Prifungen

EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL-Zulassung Spannungsversorgung Class 2

AS-i Kennwerte

AS-i Version 2.11; 3.0

AS-i Adressierung Adressierbuchse

Erweiterter Adressiermodus nein

AS-i Master Profil M3; M4

AS-i Profil S-7.3.6

AS-i E/A-Konfiguration [hex] 7

AS-i ID-Code [hex] 3.6

Gewicht [a] 202,1

Gehéause Quaderférmig

Montageart Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))

Abmessungen [mm] 126 x 25,4 x 108

Werkstoffe PC-GF20

Anzeige Analogsignal LED, gelb Kandle AO1...AO4
Diagnose LED, gelb
Betrieb LED, griin AS-i, AUX
Fehler LED, rot

Zubehor
Lieferumfang COMBICON-Stecker

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick
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AC3218

AS-Interface-Schaltschrankmodul
SmartL25 4 AO (C) C IP20

Elektrischer Anschluss

Stiftleisten: 4 x ; Rastermal3: 5,0 mm

Anschluss
O+|C1]|O-|0OV
O+|C2|O-| 0OV
O+|C3|O- |0V
OV | O-|C4 |0+
A+| A- | E+ | E-

O+ Aktuatorversorgung +24V

Cl.4 Analogausgang Strom

O- Aktuatorversorgung 0V

ov Analogausgang OV

A+ AS-i +

A- AS-i -

E+ Externe Aktuatorversorgung +24V

E- Externe Aktuatorversorgung 0V
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