SA4104

Sensor de fluxo
SAEXXXXB50KG/US-100
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L 100 mm
1 LEDs Unidade do display
I, ndo conectado
2 exibicdo alfanumérica 4 digitos vermelho / verde
3 botdes de programacao
4 parte superior do inv6lucro pode ser girada 345°

Acs C€ CRN «®w Ec1935/2004 FCM CN FCM JP FEDA KTW/W270 Reg31 EE

LISTED

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e
saidas

Conex&o de processo Adaptacéo de fixacéo @ 8 mm

Quantidade de saidas analégicas: 2

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Substancias agua; solugdes de glicol; ar; 6leos

Informac&o sobre fluidos Oleos de baixa viscosidade com viscosidade: < 40 mm?/s (40 °C)
6leos de alta viscosidade com viscosidade: > 40 mm?/s (40 °C)

Temperatura do fluido [°C] -20...100

Resisténcia a pressao 50 bar 5 MPa

MAWP nas aplicagbes [bar] 50

segundo CRN
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SAEXXXXB50KG/US-100

Dados elétricos
Tensao de operacéo V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] <100

Resisténcia de isolamento MQ]
min.
Classe de protecéo 1

100; (500 V DC)

Protegéo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidédo [s] 10
Principio de medida calorimétrico

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 2

saidas
Saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal analégico
Quantidade de saidas 5
analégicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20; (de escala ajustavel)
Carga max. [Q] 350
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Verséo da protecéo contra .

) por impulso

curto-circuito
Prote¢&o contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste
Comprimento da sonda L [mm] 100

Modo de operagéo relativo; completamente liquido; completamente gasoso; (absoluto:
Medicao de referéncia recomendada; ajuste de fabrica: relativo)

Fluidos liquidos
Alcance de ajuste [m/s] 0,04...6
Sensibilidade maxima [m/s] 0,04...3
Fluidos gasosos
Alcance de ajuste [m/s] 2...200

Sensibilidade maxima [m/s] 2...100

Controle de temperatura

Alcance de medi¢do [°C] -20...100
Resolucéo [°C] 0,2
Zrcl);;cgglirglcc):lal do sinal [°C] -20..76
Ponto final do sinal analégico [°C] 4...100
Em intervalos de [°C] 0,2

Precisao | desvios

Controle de fluxo

Derivagéo de temperatura

0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
[em/s x 1/K]
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SAEXXXXB50KG/US-100

Gradiente da temperatura  [K/min] 100

Precisédo 1 (7 % MW + 2 % MEW); (para modo relativo na area de sensibilidade maior
sob as seguintes condigfes:; agua: 20...70 °C; comprimento de entrada:
1,5 m; DN25 (DIN 2448); posicdo de montagem de acordo com o manual;
Em outras substancias e posi¢cdes de montagem, a precisdo pode variar.)

Repetibilidade 0,05 m/s; (agua; velocidade do fluxo: 0,05...3 m/s)

Controle de temperatura

Derivagdo de temperatura + 0,005 K/°C

Preciséo K] +0,3/+1; (4gua; velocidade do fluxo: 0,3...3 m/s / ar; velocidade do fluxo: > 10 m/s)

Tempos de reacao

Controle de fluxo
Tempo de resposta [s] 0,5; (T09; agua; glicol: 0,8 s; ar: 7 s; 6leo: 1,8 s; respectivamente T09)

Controle de temperatura

Tempo dindmico de [s]

respostas T05 / T09 1,5 (T09); (4dgua; velocidade do fluxo: 0,3...3 m/s)

Software |/ programacao

Possibilidades de ajuste dos selecdo de substancias; Amortecimento; fungéo Teach; display rotativo/
parametros desligavel; unidade de medida padréo; cor do valor do processo

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40.. 80
Temperatura de [°C]

armazenamento -40...100
Protegdo IP 65; IP 67

Certificacdes / testes

EMC DIN EN 60947-5-9
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 180
Certificado UL Numero de aprovagéo UL 1018

Numero do arquivo UL E174189
Peso (¢]] 260,5
Invélucro Cilindrico
Dimensbes [mm] @8/L=192
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
?I"u"’l,‘gi”a's em contato com o 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Conexdao de processo Adaptacao de fixagdo @ 8 mm

Displays /I elementos de operacao

Display Unidade do display 6 x LED, verde (%, m/s, I/min, m3/h, °C, 103)
valores de medicéo exibi¢éo alfanumérica, vermelho / verde 4
digitos
Observacdes MW = valor de medigéo
MEW = Valor final da faixa de medicéo
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

&)
3 4
Conexéao
1 5 BN L+
2 . WH
—a)—F  OQUT2
4 _ BK
N OUT1
\ 3 . BU
D e
Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
OuUT1: saida analégica controle de temperatura
OouUT2: saida analdgica Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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