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Sensor ultrassonico
UGB00800GOKG/IO-Link/US
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Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Alcance de deteccao [mm] 60...800; (Alvo: 200 x 200 mm)
Interface de comunicacao 1O-Link

Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensbes [mm] M18 x1/L =60,5

Dados elétricos

Tens&o de operacéo vl 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <35

Classe de protecéo 1l

Protegédo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontiddo [s] <0,3
Frequéncia do conversor [kHZ] 230

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 2

Saidas totais 2

Funcéo elétrica PNP

Quantidade de saidas digitais 2

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] 29

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutacdo DC
Frequéncia de comutacéo [Hz]

DC 5

Protecéo contra curto- .
L sim

circuitos

Protecéo contra sobrecarga sim
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Faixa de deteccao

Alcance de detecgao [mm] 60...800; (Alvo: 200 x 200 mm)
Zona cega [mm] 60

Angulo de abertura cilindrico [’ 15; (+2)

Desvio méx. do angulo de [°] "

90° do sensor / objeto

Precisao |/ desvios

Compensacéao de

sim
temperatura
Histerese [%0] <1
Variag&do no ponto de [%0] 2.9
comutacao
Repetibilidade <0,7 %
Resolucéo [mm] 1
Nota Os valores indicados séo atingidos apés um

tempo de aquecimento de no minimo 20 minutos.

Software |/ programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; segundo ponto de comutacgéo; Retardo no ligamento e desligamento;
parametros processos de comutagdo; fun¢do Teach; Comutac@o de modo Claro/Escuro

Interface de comunicagdo IO-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 1.1

SDCI-Padrédo IEC 61131-9

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Multiple switching signal
Function Process data variable
Function Device diagnosis
Function Teach channel

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Tempo min. do ciclo do [ms] 10

processo

Dados do processo 10-Link Funcao Comprimento do bit

(ciclico) valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informacgao de comutagao binéria 2

Funcgdes 10-Link (aciclico) Indicacéo especifica da aplicagéo; contador de horas de operagéo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 890

Nota Para mais informagdes consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"

Condicoes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20..70
Temperatura de [°C]

armazenamento -30...80
Protecéo P 67
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CertificacOes | testes

EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 3V/m
EN 61000-4-4 Burst 2kV
EN 61000-4-6 AF com fio 3V
EN 55011 classe A
Estabilidade de vibracdo EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm de amplitude, duracdo

da vibracéo 5 min., 30 min. cada eixo na
ressonéancia ou 55 Hz

Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques
em cada direcao dos 3 eixos de coordenadas
MTTF [anos] 209
Certificado UL Ta -20...70 °C
Fontes de alimentacéo Class 2
Namero do arquivo UL E174191
Dados mecanicos
Peso [a] 76,15
Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M18 x1/L =60,5
Designacéo da rosca M18 x 1
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PA; ceramica de vidro epoxi
Max. torque de aperto [Nm] 50

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 2 X LED, amarelo

eco 1 x LED, verde
Material incluido porcas de fixacdo: 2 x M18, aco inoxidavel
Observacoes tensdo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4
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Conexéao
1 5 BN L+
/ 2 - WH
—a)— OUT2
4 _ BK
AN OUT1
3 . BU
-
OuT 1: saida de comutacao / 10-Link
OuUT 2: saida de comutagao
Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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Diagramas e curvas
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Distancia

faixa de deteccéo
curva de aproximagao
Alvo 100 x 100 mm

50% do alvo no range de deteccéo

Ponto de acionamento

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — UGT527-00 — 13.04.2023 — &



