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AS-Interface-Flachkabel
Flat cable 100 meter PUR bk

bo| 65 |bn@®

ce 25

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Schleppketteneignung
Ausfiihrung zur Anwendung von Durchdringungstechnik
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Externe 24 V Spannungseinspeisung

Elektrische Daten

Betriebsspannung \Y| 24 DC
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Gewicht [¢]] 6465
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung Biegeradius bei flexiblem Einsatz 50 mm
Verfahrgeschwindigkeit max. 4 m/s bei 10 m horizontaler
Verfahrlange und max. Beschleunigung von 4
m/s?
Biegezyklen > 10 Mio
Torsionsbeanspruchung 360°/m
Bemerkungen 100 m Lieferform Ring
Verpackungseinheit 100 m

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, schwarz; 2 x 1,5 mmz?
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