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1
2 Mola de travamento

  

Área de aplicação
Modelo  cabeado, para BasicController, para ecomatBasic

Aplicação  Aplicações industriais / automação industrial; Utilização em aplicações móveis e difíceis

Dados mecânicos
Peso [g]  58,8

Observações
Observações  resistência de terminação do barramento CAN (120 Ohm) está

integrada ao invólucro de contato do temporizador padrão

Unidades por embalagem  1 peça

Conexão elétrica

cabo: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm²

Conexão

3/4: retorcido
Cores dos fios :

BK = preto
BU = azul
RD = vermelho
WH = branco


