GF854S

Sensor indutivo de seguranca
GIFK4004-2PO/SIL2/US
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Caracteristicas do produto
Funcéo elétrica PNP
Saida 2 x 0OSSD (Al e A2)
Range [mm] >6
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensoes [mm] M12x1/L =60

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Modo de operacéo operacéo continua

Subfun¢do de seguranca Condicdo segura com 0 amortecimento correto
Aplicacéo Utilizacdo em aplicacdes mdveis e dificeis

Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 8..32DC
Tens&o de isolagédo V] 60
classificada

Consumo de corrente [mA] <20

Classe de protecéo 1
Protec¢édo contra inversao de
polaridade

Tempo de atraso de [ms]
disponibilidade max.

sim

1000

Funcéo elétrica PNP
Saida 2 x 0OSSD (Al e A2)
Queda de tensdo max. da \Y| 25

,5; (30 mA
saida de comutacdo DC ( )
Corrente de saida minima [mA] 1
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 50
de comutagdo DC
Frequéncia de comutag&o [Hz] 10
DC
Dados de saida Interface tipo C classe 1
Tens&o de saida a 24 V Compativel com EN 61131-2 entradas tipos 1, 2
P_rote_gao contra curto- sim
circuitos
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Protecdo contra sobrecarga sim
Carga capacitiva max. [nF] 20
CL_max

Faixa de deteccao

Range [mm] >6

Distancia de desligamento [mm]

<3
segura s(ao)

Precisao / desvios

Fator de corregéo aco: 1/ acgo inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...10

Tempos de reacao

Tempo de resposta apés [ms]
requisito de seguranga

Tempo de reagdo na [ms]

aproximac¢édo na zona de 5
liberacéo

Tempo de risco (tempo de [ms]

resposta para falhas de 100
segurancga)

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Umidade relativa do ar max. [%0] 50; (70 °C; <70 °C: >50 %)

ﬁ;l‘t;:ra max. acima do nivel do  [m] 5000

Radiac&o ionizante ndo permissivel

Protecéo IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada)
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Sensor indutivo de seguranca
GIFK4004-2PO/SIL2/US

Fluidos quimicos andlise conforme 1SO 16750-5

Os seguintes fluidos foram testados por 22
horas a 60 °C

as seguintes substancias foram testadas por
22 horasa 75 °C

Os seguintes fluidos foram testados por 22
horas a 23 °C

Os seguintes fluidos foram testados por 2
horas a 23 °C

Os seguintes fluidos foram testados por 10
minutos a 23 °C

Refrigerantes lubrificantes

(HoughtonHocut4480
Oemeta

HYCUT ET 46)
fluidos hidraulicos

(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
Total BiohydranTMP 4HEES

Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
Oleos de transmisséo

(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron 1lI)
diesel

biodiesel

ureia

(AdBlue)

fluido de freio

(K2 TURBO DOT 4)

Prote¢do contra corroséo

(Cera de conservacgéao especial Sonax )
detergente frio

(Produto de limpeza a frio Sonax S)
limpador que contém amoniaco

(Cloreto de aménio concentrado Weco Dr.
Weber )

acido da bateria
limpador de aros

(Sonax Xtreme Plus)
Gasolina super sem chumbo

CertificacOes | testes

EMC Ambiente industrial
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD
EN 61000-4-3 HF irradiado
EN 61000-4-4 Burst
EN 61000-4-5 Surge
EN 61000-4-6 AF com fio
EN 61000-4-8
EN 55011
Aplicagdo movel

6 kv CD/8kV AD

20 V/m

2 kv

2 kv

10V

30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
classe B

somente para o funcionamento com
supressao central de pico de energia (58 V) /
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ndo para o funcionamento ativo durante a
fase de inicio do motor em sistemas 12 V

ISO 10605 ESD 8 kv CD/15kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 imunidade a 100 V/m
radiacéo

ISO 7637-2, ISO 16750-2 imunidade causada 12V /24 V
por corrente

pulso 1 2a 3a 3b 4 5b
grau de severidade e e e memom 58v
critério de falha B B B A A CB A
EN 55025
Estabilidade de vibracédo EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequéncia,
1 oitava / minuto, em 3 eixos
Vibragdo de banda larga EN 60068-2-64 h 5,9 g (10...2000 Hz) / aceleracéo efetiva na
montagem de chassis
Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques
em cada direcdo dos 3 eixos de coordenadas
Resisténcia duradoura ao EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em
choque cada direcdo dos 3 eixos de coordenadas
Alteragéo rapida da EN 60068-2-14 Na TA =-40°C; TB=85°C;t1 =30 min;t2=10s
temperatura 100 ciclos
Teste de névoa salina EN 60068-2-52 Kb severidade 5 (4 ciclos de testes)

Classificacao de seguranca

Corresponde aos requisitos ISO 13849-1: 2015 categoria 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2

Vida atil TM (Mission Time) [h] < 87600

Vida atil TM (especificagbes Ambiente industrial Alcance de temperatura -25...70 °C < 175200
adicionais)

PFH [1/h] < 5E-08

Peso [0] 86,8

Invélucro forma construtiva de roscas

Montagem n&do embutido

Dimensbes [mm] M12x1/L =60

Designacéo da rosca M12 x 1

Materiais Bucha rosqueada: latéo revestido com bronze branco; face ativa: LCP;

janela LEDs: PEI; porcas de fixac&o: latdo revestido com bronze branco
Méx. torque de aperto [Nm] <7

Displays / elementos de operacao

Display Indicacdo do estado de comutacéo 4 LED, amarelo

Acessoérios

Material incluido porcas de fixacéo: 2
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Observacoes
Observacoes Material para fixagdo segura ndo incluido; a fixacéo deve ser feita pelo usuério
atende aos requisitos EMC e do meio ambiente para o uso em maquinas do setor agricola
e de silvicultura, maquinas de terraplanagem e de construcéo e caminhdes industriais
Quando usado em caminhdes industriais, a blindagem
do cabo de conexao deve ser conectada ao sensor.
Salvo especificagdo em contrario, todos os dados na area de temperatura total
se referem a uma placa de medicéo de referéncia conforme a IEC 60947-5-2
(FE360 = ST37-2K) 12x12x1 mm
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4, dourado

2 1
3 4
Conexao
1
D— L+
_/_ o OUT?
N
4 OUT1
1 L+
2 0ouUT2 0SSD2
3 L-
4 OuUT1 0OSSD1
OUT: Saida
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